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Perfektes System — die DURAN Group Dispenser
DIN-Gewinde GL 32 — 45, Vol.-Ber. 0,25 — 100,0 m/

DURAN Group Dispenser inklusive Adapter und zwei 1 Liter DURAN Laborflaschen

11322713 0,25-25ml 32 GL 28, GL 45, S 40 197~
1135 2713 0,5-5,0ml 32 GL 28, GL 45, S 40 197,
1139 2713 1,0—-10,0 ml 32 GL 28, GL 45, S 40 197~
1130 2723 25-250ml 45 GL 32, GL38, S 40 263~
11322723 5,0-50,0ml 45 GL 32, GL38,S40 286,-
1133 2723 10,0 —100,0 ml 45 GL 32, GL 38, S 40 389,

Lieferumfang: DURAN Group Dispenser, drei Gewindeadapter aus PP (GriBBe siehe Tabelle), Teleskop-Ansaugrohr (200-350 mm), Montageschliissel,

Gebrauchsanweisung, Qualitdtszertifikat mit Angabe der Priifwerte.

2 kostenlose 1 Liter DURAN Laborflaschen*

Entnahme fliissiger Medien leicht gemacht

DURAN Group Dispenser nach DIN EN SO 8655
garantieren hdchste Genauigkeit und optimale
Reproduzierbarkeit.

Direkt auf das Flaschengewinde aufschraubbar.

Das bendtigte Volumen wird mittels des hochprézisen
Kolbens dosiert. Der leichtgéngige Zylinder kann ein-
héndig bedient werden, erméglicht miihelose Serien-
dosierungen.

Zuverlassig dicht — dauerhaft bestandig

Das Gewinde der DURAN Group Dispenser ist optimal
auf das GL 45 Gewinde von Laborglasflaschen abge-
stimmt. Bestmdgliche Dichtigkeit reduziert den Verlust
von Medien. Die sichere Aufbewahrung des Inhalts und
der Schutz vor austretenden Ddmpfen ist gewiéhrleistet.
Durch mitgelieferte Adapter (GL 28, GL 32, GL 38, S 40)
auch fiir andere GewindegréBen verwendbar.

Neben Borosilikatglas 3.3 kommen nur hochwertige
Kunststoffe wie PTFE, PFA, ETFE, FEP und eine Platin-
Iridium-Verbindung mit den Medien in Kontakt.
DURAN Group Dispenser sind nahezu verschleilfrei
und universell einsetzbar sowie gegen die meisten
Séuren, Basen und Lésungsmittel besténdig. **
DURAN Group Dispenser sind autoklavierbar.

* Angebot giiltig bis 29. 02. 2012

Leichtgédngige Handhabung —
direktverdrdngender Kolben
mit PFA Dichtlippe

152 J Volumeneinstellung —
0= einfach, schnell und prézise
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Hochpréziser Glaszylinder,
durch Kunststoffmantel geschiitzt

= . =
- Dispenser 360° frei drehbar

GL 32 oder GL 45 Gewinde,
besonders dicht

Kein Nachtropfen bei aufgesteckter
Kaniilenverschlusskappe

Hochwertige Materialien
im Inneren **

Verstellbares Teleskoprohr

** néhere Informationen zur Chemikalienbesténdigkeit unter: www.fisher.de/duran-dispenser
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